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Enclosing innovations

FIBOX bluEV

KESTAVAA LATAUSTA — NYT JA TULEVAISUUDESSA

Luotettava, alykas ja nykyaikainen
latauslaite kaikille sahkoautoille
— lohkolammitysta unohtamatta.

Erityisesti yrityspuistoihin, taloyhtioihin ja yhteisiin
pysakointialueisiin

Suunniteltu kiinteistonomistajien, pysakointi-
operaattorien, rakentajien, latauspisteiden,
tyopaikkojen ja taloyhtioiden tarpeisiin

Sahkoauton latausaseman koodit

PISTORASIOIDEN . i
TEHO MAARA KAYTTAJAN TIETO- Kﬂg’;‘gf\m_ OCPP-
(KW) —— TUNNISTUS LIIKENNE HALLINTA RAJAPINTA
Type2 SUKO
. Ethernet
611028601 | ' DOXDIUEV 22D 22 2 - RFID Sisagnrakennettu Kyl Kylla
RFID 4G
4G
. Ethernet
611028701 AloeRsilay 1l 11 2 - RFID Sisadanrakennettu Kylla Kylla
RFID 4G
4G
611029001 Fibox bluEV 22D 22 2 - - Ethernet Kylla Kylla
611029101 Fibox bluEV 11D 11 2 - - Ethernet Kylla Kylla
! Ethernet
611020901 | | POXDIUEVATD+s | 2 2 RFID Sisagnrakennettu Kyl Kyl
RFID 4G
4G
611030301 | Fibox bluEV 11D+s 11 2 2 Ethernet Kylla Kylla
. Ethernet
611030401 | | DOXDIUEV 225 22 1 . - Sisanrakennettu Kyl Kylla
RFID 4G
4G
. Ethernet
611030451 | | DOXDIEV 115 11 1 - RFID Sisagnrakennettu Kylla Kylla
RFID 4G
4G
611030601 Fibox bluEV 22S 22 1 - RFID Ethernet Kylla Kylla
611030701 Fibox bluEV 11S 11 1 - - Ethernet Kylla Kylla
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Enclosing innovations

FIBOX biuEV

KESTAVAA LATAUSTA — NYT JA TULEVAISUUDESSA

Yhdessa kohti kestavampaa tulevaisuutta. Teemme yhteistyota alan asiantuntijoiden
kanssa ja haluamme tarjota sinulle helpon tavan siirtya sahkoautoiluun.

FIBOX

Enclosing innovations

Vahemman huoltoa
latausoperaattoreille

Toiminnan jatkuvuutta
latausoperaattoreille

Mielenrauhaa sahkoautoilijoille,
latausoperaattoreille ja
parkkipaikkojen omistajille

Vapaus valita kayttojarjestelma
Ajansadastoa sahkoautoilijoille,
urakoitsijoille ja jarjestelman
operaattoreille

omistajille ja operaattoreille

Myyntiasiantuntijamme auttavat
|oytamaan oikeat ratkaisut kaikkiin
tarpeisiin

Tekninen tuki ohjeistaa ja neuvoo
kaikissa tilanteissa

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Fibox Charging Solutions Oy
Keilaranta 17, 02150 Espoo Sahkoposti: info@fibox.fi

Puh: +358 207 785 700

Kestava syopymaton kotelo

® |P54

e |[K10

® U\V-luokka f1

® Halogeeniton kotelo DIN/VDE 0472,
0sa 815

Alykis ja edistyksellinen

kuormanhallinta

® Optimoi kaytettavissa olevan tehon
lagjalla lampatila-alueella

® Etayhteydesta riippumaton

® Sisainen vaihekierto

® Yksivaiheinen kuormanhallinta

Alykis tiedonsiirto

® OCPP-yhteensopiva

® Ethernet tai 4G

® RFID-lukija

® Sisainen mittauslaitedirektiivin (MID)
mukainen kWh-mittaus

Integroitujen komponenttien alykas
muotoilu sadastaa asennusaikaa ja
parantaa luotettavuutta

® Oma oikosulku- ja maasulkusuoja
jokaiselle latausportille

® Oma oikosulkusuoja tarkeimmille
komponenteille — varmistaa
etadiagnostiikan

Alykis ja kustannustehokas asennus

Valja kaapelointialue
Asennusankkuri
Kevyt

Ketjutus mahdollista
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® Kaksi latausporttia

fibox.com/fi/autonlataus-ja-lammitys/tuotteet/fibox-bluev

9/2023 rev3




